
 

ＲＪ４５かんたん成端モジュラープラグ 

●Cat6A、Cat6、Cat5e すべてに対応 

●2ピース構造で施工時間を短縮 

●圧着工具は不要 

●20回まで再成端が可能 

 

 

    

FP6X88MTG  AWG22 26 

 
φ5.08 φ8.38mm 

FPUD6X88MTG  

FP6X88TC FP6X88MTG  

 

ＵＴＰモジュラージャック 

̔導体ペアごとに4分割されたワイヤーキャップ 

̔ツイストペアのより戻しが最小限 

●100%テスト済みで個別に製造番号を表示 

●スプリングシャッター付きドアがプラグの挿入

/ 取り外し時に自動的に開閉 

 

  Category   

CJ6X88TG  
 

6A 

AWG22 26 

 
φ5.08 φ8.38mm 

CJ688TG  6 

CJH6X88TG   

 

6A 

CJH688TG  6 

 IW IG EI BL WH RD  

 OR YL GR BU VL LB PK GD  

 IW IG EI BL WH RD  

 OR YL GR BU VL  

 

ＵＴＰケーブル 

●Cat6A製品は、レーザーAXテープ採用により、エイリアンクロストー

クの測定を排除 

 

 

 

 

  Category     

PUC6AV04BU-EG 
23AWG 

 
6A 

CM 

φ6.60mm 

305m 

 

PUL6AV04WH-EG LSZH  

PUR6AV04BU-G CMR   

PUC6004BU-FE 23AWG 

 
6 

CM 
φ5.70mm 

 

PUL6004WH-FE LSZH  
  

FP6X88MTG 

CJ6X88TG□□ CJH6X88TG■■ 

PUC6AV04BU-G 

FPUD6X88MTG 
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ＵＴＰパッチコード 

 

 

 

 

 

28AWG 

●最長96メートルのチャネル長をサポート（6mの場合） 

●ディレーティング係数: 1.9 

24AWG 

●最長 100メートルのチャネル長をサポート 

●ディレーティング係数: 1.2 

 

  Category  mm  

UTP28X M  28AWG  6A 
CM/LSZH 

φ4.7 

UTP28SP M  28AWG  6 φ3.8 

m  0.5-10m 0.5m  11-20m 1m  25-40m 5m  

  PB RD YL BL BU GR OR VL GY  

   βUTP28SP PG  

 

UTP6AX M  
24AWG  

6A 
CM 

φ6.4 

UTPSP M Y 6 φ6.0 

UTP6AX m  0.2m 0.5 5m 0.5m 6 15m 1m 20m  

  β21m  

UTPSP m  0.5-10m 0.5m  11-20m 1m  25-60m 5m  

 RD YL BL BU GR OR VL GY  

 

スプリングシャッター付きローゼットキット 

●すべての Mini -Com™ モジュールを取付可能 

●簡単に取り外せるカバー。工具は不要 

●強力な内蔵マグネットにより保持力が向上。表面が傷つかない 

●太いケーブルに対応した大きな引込み口 

 

 

 

 

JOQ1H6A00 
JOQ1H600 

JOQ2H6A00 
JOQ2H600 

JOQ3BH6A00 
JOQ3BH600 

JOQ4H6A00 
JOQ4H600 

JOQ6H6A00 
JOQ6H600 

 

 

  
 

 
Cat6A 

CJH6X88TGIW  

Cat6 

CJH688TGIW  

JOQ1H6A00 JOQ1H600 1  1 

 

JOQ2H6A00 JOQ2H600 2  2 

JOQ3BH6A00 JOQ3BH600 3  3 

JOQ4H6A00 JOQ4H600 4  4 

JOQ6H6A00 JOQ6H600 6  6 
  

UTP6AX■■MBU 

 28AWG 24AWG 

6A 
 

UTP28X／4.7mm  
 

UTP6AX／6.4mm  

6  
UTP28SP／3.8mm  

 
UTPSP／6.0mm  

5e  
UTP28CH／3.8mm  

 
UTPCH／5.5mm  

 

ケーブル径の比較 
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ＪＩＳプレート用ジャックキット 

●防塵用のバネ式スライドシャッター付き（自動復帰型） 

※一部商品を除く 

●標準的な壁用 JISプレートに取り付け可能 

 

 
  Category    

JASSP6ATGIW  

CJ6X88TGIW  

 

6A 

  

LAN/CAT6A JAOSSP6ATGMW   

JAOSSP6ATG   ᴖ  ᴖ

JASSP6TGIW  

CJ688TGIW  

 

6 

  

LAN/CAT6 JAOSSP6TGMW   

JAOSSP6TG   ᴖ  ᴖ

& ᵔ  RD  BU  YL  GR  

β  

 

モジュラーパッチパネル枠 
●モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同

軸・光モジュールを選んで搭載可能 

●モジュールを色分けすることで、識別可能 

 

    

CPP24WBLY 4  24 1U 

 

モジュラーパッチパネルキット 

●Cat6Aモジュラージャック（CJ6X88TGBL）添付済み

キット 

●ラベル＆ラベルカバー付き 

 

  Category    

CPPKL6ATG24WBL CJ6X88TGBL 

 
6A 

 

24 1U 

CPPKL6ATG48WBL 48 2U 

CPPKL6G24WBL CJ688TGBL 

 
6 

24 1U 

CPPKL6G48WBL 48 2U 

 

モジュラージャック成端工具 

 

 

 

  

EGPT /  

EGJT-1 TG  
  

JASSP6ATGIW 

CPP24WBLY 

CPPKL6ATG48WBL 

EGPT EGJT-1 
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オフィス/病院/学校等の配線構成例 

 

 

 

 

 

 

 

ᴜ׀ ᴜ ֵ ρ  

 
24  
48  

CPPKL6ATG24WBL 
CPPKL6ATG48WBL 

 

UTP  
CM 
LSZH 

PUC6AV04BU-EG 
PUL6AV04WH-EG 

23AWG 6.6mm 305m 

Ḹ  

1  
2  
3  
4  
6  

JOQ1H6A00 
JOQ2H6A00 
JOQ3BH6A00 
JOQ4H6A00 
JOQ6H6A00 

 

 
 

6.4mm 
UTP6AX M  

m 0.2m 0.5 5m 0.5m 6 15m 1m
20m β21m  

RD YL BL BU GR OR
VL GY  

ḹ  
 

45  
FP6X88MTG 
FPUD6X88MTG 

5.08 8.38mm 

工場などの配線構成例 

 

 

 

 

 

 

 

ᴜ׀ ᴜ ֵ ρ  

 
24  
48  

CP24BLY 
CP48BLY 

 

β PGK 

 
 

 
CJS6X88TG Y 
CJSH6X88TG Y 

 

RD YL GR BU VL  

CJSGK-XY 

 
CM 
LSZH 

PFC6X04BU-CEG 
PFL6X04WH-CEG 

23AWG φ7.3mm 305m 

Ḹ  

1  
2  
3  
4  
6  

JOQ10000 
JOQ20000 
JOQ30000 
JOQ40000 
JOQ60000 

 

 F/UTP 6.3mm STP6X M  
m 0.5-10m 0.5m  15-40m 5m  

RD YL BL BU GR  

IG  

ḹ   FPS6X88MTG φ5.8 φ9.0mm 

 

ɏɱɇȤȢɁɆȱɶɛɪɶȵɥɱ  
108-0075 2-13-31 NSS  

TEL 03-6863-6060  FAX 03-6863-6100 

www.panduit.co.jp 

 

Cat6A selection guide-2104 

ネットワーク機器 

（スイッチ等） 

UTPケーブル 情報コンセント 

パッチコード 

セキュリティ 

カメラ等 

PC/電話等 

無線AP等 

パッチパネル 

ネットワーク機器 

（スイッチ等） 

シールドケーブル 情報コンセント＋モジュラージャック 

パッチコード 

セキュリティ 

カメラ等 

PC/電話等 

無線AP等 

パッチパネル枠＋モジュラージャック パッチコード 

現場成端プラグ 

現場成端プラグ 


