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カバーは上下両開きです。カバーを開くには
フランジを引いてください。

PatchLink ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル
部品番号: WMP1E, WMPF1E,WMPFSE, WMPH2E, WMPHF2E, WMPSE

#12-24ｘ.5ネジを用いてラックに管理パネルを取り付けます。取付穴のネジ
留めは、管理パネルを取り付ける際にネジを留めることができます。管理パ
ネルのフィンガーの前面に対して、水平にカバーを取り付けます。
【注意】#12-24ネジはトルク9+/-1 in-lbで締めてください。

PatchLinkケーブル管理パネルは、パンドウイット製24ポートあるいは48ポートパッチパネルを上下に設置して使用することをお奨
めします。パッチパネルにケーブルを配線する際は、曲げ半径を維持するため、以下の2つの方法のいずれかを参照してください。

方法1：24ポートの各列から、管理パネルの各スロットにケーブルを2本通します。管理パネルの両端にケーブルを半分づつ通し
　　  ます。

方法2：ケーブルがラックの片側から配線されている場合、まず管理パネルの各スロットにケーブルを2本通します。管理パネルの
　　  端にあるワイヤーリテーナーにケーブルを全て通します。

【注意】WMPHの前面・背面を使用してラックの背面にケーブルを配線する場合、管理パネルの背面にある12スロットにケーブル
　　　を2本づつ配線してください。
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