
構造
ファイバー芯数: デュプレックス（2 芯）

ケーブル外被覆規格: プレナム (OFNP)
ロースモークゼロハロゲン (LSZH)

ファイバータイプ: シングルモード: OS2

マルチモード: OM4

コネクタタイプ 
片端 A:

CS
Uniboot LC

外被覆色: OS2: 黄

OM4: アクア
コネクタタイプ 
片端 B:

CS

注意: ハイブリッドコードの場合、CS コネクタは常に片端 B にあります。

光学特性
コネクタ接続挿
入 損失 (IL):

低損失：　最大 0.15dB (OM4)
  最大 0.25db (OS2）

超低損失：最大 0.10dB (OM4)
コネクタリターン 
ロス (RL):

最小 26dB (OM4)
最小 55dB (OS2)

物理的特性
ケーブル外径 (OD): 2.0mm
コネクタケーブル 
保持力:

50N @ 0°C
19.4N @ 90°C

コネクタ耐久性: 500 サイクル
最小曲げ半径: 20mm

環境特性
保管時および 
輸送時の温度:

-40°C ～ 70°C

動作時および 
敷設時の温度:

0°C ～ 60°C

規格
IEC 60332-1-2
IEC 60332-3-24
IEC 60754-1
IEC 60754-2
IEC 61034-2
TIA-604-19 (FOCIS-19)
TIA 568.3-C.3
ISO/IEC 11801 Ed 3

有害物質に関する制限 
(RoHS) への準拠:

すべてのパッチコードの部品が 
2002/95/EC 指令の要件に適合。

仕様書

Opti-Core™ CS 光ファイバーパッチコード

技術情報
Opti-CoreTM CSコネクタ光ファイバーパッチコードは、主分配エリア、水平配線
エリア、および機器配線エリアでのネットワーク用途に対応しており、外被覆の材
質をプレナム (OFNP) およびロースモークゼロハロゲン (LSZH) 規格から選択
できます。
CS コネクタ光ファイバーパッチコードは、100G、200G、400G インターコネ
クト用途の要求に対応した OM4 と OS2 のファイバータイプがあります。

用途
通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周りやネットワークのアプリケーション用途でのインターコネク
トおよびクロスコネクトに利用でき、主分配エリア、水平配線エリア、および機器配線エリアでのプレターミネートカセットのインターコ
ネクトに対応します。

www.panduit.co.jp

適応規格:

研磨方法: CS：　　　　UPC 研磨
Uniboot LC：  UPC 研磨



Opti-Core™ CS 光ファイバーパッチコード

部品番号構成
例: F92RPZNZNONF003 = ファイバー OS2、2 芯、2mm ケーブル、プレナムグレード、CS-CS、低損失、3 フィート

文字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

例 F 9 2 R P Z N Z N O N F 0 0 3

1 – ファイバー製品
 F = ファイバー

2 – ファイバータイプ
Z = OM4
9 = OS2

3 – ファイバー芯数
2 = 2 芯

4 – ケーブルタイプ
R = 丸型 2.0mm

5 – 外被覆タイプ
L = LSZH (ロースモークゼロハロゲン)
P = OFNP (プレナム)

6 – コネクタタイプ - 片端 A
U = LC デュプレックス Uniboot
Z = CS デュプレックスコネクタ

7 ‒ 分岐処理
1 = LC デュプレックスUniboot の場合
N = CS デュプレックスコネクタの場合

8 ‒ コネクタタイプ - 片端 B
 Z = CS デュプレックスコネクタ

O = 低損失 IL (A-B) 
N = 超低損失 (A-B)

12 –長さの単位
M = メートル
F = フィート

13、14、15 – 長さ
001-050

注意: ハイブリッドコードの場合、CS コネクタは常に片端 B にあります。

光ファイバーパッチコードの詳細

CS コネクタ
CS コネクタ LC Uniboot コネクタ

片端 B
片端 A

片端 A

CS コネクタ

片端 B
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11 – その他

9 – 分岐処理
     N = CS デュプレックスコネクタの場合

10 – 性能/構造
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www.panduit.co.jp にお問い合わせください。
カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。

詳しい情報は




