
パンドウイットの電源コードは、PDUからデータセンターのキャビネットやラック内のIT機器に電力を送る、クラス
最高の製品です。
様々な色と長さがあります。

技術情報
パンドウイットの電源コードを製造する際に順守されている規制当局承認は、米国、ヨーロッパ、他の主要国で広く認められています。様々
なプラグ構成と長さがあるので、ラック PDU と一般ネットワーク機器を最適に接続できます。

主な機能と利点
豊富な長さ 最適なケーブル管理が可能になります。緩んだケーブルを減らして熱性能を向上できます

柔軟なパッケージ方式 規定に縛られたパッケージ方式が原因でコードが変形することがありません

豊富な色 色は赤、青、黒があります

豊富な構成 多彩な構成が可能なので、用途が複数ある環境でご利用になれます

SmartZone™ G5 電源コード
仕様書

用途
パンドウイットの電源コードは、様々な長さと色を取り揃えています。最良の長さにすることでコードのたるみが減ってすっきりし、
気流を向上することで電力の節約に貢献します。
様々な色を使用することで、データセンター内の電力配線の識別が容易になります。

www.panduit.co.jp

＊標準タイプの電源コードは、一部のCisco社製のUCSシャーシと干渉する場合があります。



SmartZone™ G5 電源コード

仕様
IEC C14 - IEC C13 IEC C20 - IEC C19

電圧 250 V

アンペア数 10 A 16 A

プラグタイプ IEC60320 C14 IEC60320 C20

コネクタタイプ IEC60320 C13 IEC60320 C19

ゲージ 18AWG / 0.75 mm2 (H05VV-F) / 1.0 mm2

(HVCTF): 2～ 6 フィートの場合
17AWG / 1.0 mm2 (H05VV-F) / 1.2 mm2

(HVCTF): 10 フィートの場合

15AWG / 1.5 mm2 (H05VV-F) / 
2.0 mm2 (HVCTF)

導線 3 ワイヤー
導線の色分け 青、茶、緑/黄ストライプ (ICC)

外被覆 SJT (北米) / H05VV-F with RVV (中国) / H05VV-F (中国を除くすべて) 
/ HVCTF (日本および台湾)

被覆材 PVC

被覆温度定格 105℃
外径 8.3 ～ 8.5 mm 9.25 ～ 9.45 mm

梱包 10 本入りパック
試験 各コードは絶縁耐電圧性 (Hi-Pot)、分極性、導通について試験を行っています。
認定 cULus (北米)、VDE (ヨーロッパ)、PSE (日本)、CCC (中国)、KC (韓国)、 

SAA (オーストラリア/ニュージーランド)、CE 認定 (ヨーロッパ)
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電源コード（IEC C14 - IEC C13）

色
部品番号 

(10 本入パック)
赤 標準電源コード、 

IEC C14 - IEC C13
10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA01-X

IEC320 C14 IEC320 C13

赤 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA02-X

赤 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA03-X

赤 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA04-X

赤 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA05-X

青 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA06-X

IEC320 C14 IEC320 C13

青 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA07-X

青 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA08-X

青 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA09-X

青 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA10-X

黒 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA11-X

IEC320 C14 IEC320 C13

黒 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA12-X

黒 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA13-X

黒 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA14-X

黒 標準電源コード、 
IEC C14 - IEC C13

10A/250V 17AWG/1.0 mm2 NPCA15-X

明細 電流/電圧 ケーブルサイズ 長さ(cm) 
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SmartZone™ G5 電源コード

色
部品番号 

(10 個入りパック)

赤 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB01-X

IEC320 C20 IEC320 C13

赤 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB02-X

赤 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB03-X

赤 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB04-X

赤 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB05-X

青 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB06-X

IEC320 C14 IEC320 C13

青 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB07-X

青 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB08-X

青 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB09-X

青 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB10-X

黒 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB11-X

IEC320 C14 IEC320 C13

黒 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB12-X

黒 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB13-X

黒 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB14-X

黒 標準電源コード、 
IEC C20 - IEC C19

16A/250V NPCB15-X

世界各地の支社および営業所

パンドウイット製品の保証については、www.panduit.com/warranty をご覧ください。
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詳しい情報は  
www.panduit.co.jp にお問い合わせください。

カスタマーサービスのメールアドレス: jpn-toiawase@panduit.com
電話: 03-6863-6060
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明細 電流/電圧 ケーブルサイズ
15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

15AWG/1.5 mm2

長さ(cm) 
60

120

180

240

300

60

120

180

240

300

60

120

180

240

300

電源コード（IEC C20 - IEC C19）




